
18,000 – 60,000 BTU/H Cassette Model
MCC R32 Series 50Hz

Mini-Split Air Conditioner



Wireless Control

เครื่องปรับอากาศแบบฝงใตฝาประดับเพดานกระจายลมรอบทิศทางแบบ 360 องศา รูปทรงเพรียวบาง หรูหรา ลง
ตัวกับหองทุกสไตล กวางไกลทั่วถึงทุกมุมหองไดอยางรวดเร็ว และดวยขนาดที่มีใหเลือกตั้งแต 18,000-60,000 BTU/H 
จึงเหมาะกับหองขนาดใหญที่ตองการความหรูหรามีระดับตั้งแตขนาด 24-80 ตร.ม. เชน หองนอนใหญ หองรับแขก

 

Trane Round-Flow Cassette หนึ่งใน Home Comfort Solutions  จากเทรนที่พิถีพิถันทุกความเย็นสบาย เพ่ืออากาศ 
ที่เย็น บริสุทธิ์และตอบรับกับทุกความตองการของชีวิตยุคใหม

• รีโมทคอนโทรลไรสายดีไซนใหม ใชงานงาย

• สัมผัสลมเย็นอยางตอเน่ืองดวยระบบควบคุมความเร็วพัดลม 4 ระดับ สูง กลาง ต่ํา 

• Sleep Mode ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมขณะนอนหลับ

• Dry Mode ลดความชื้น ชวยใหรูสึกสบายตัวมากยิ่งขึ้น

• Swing Function กระจายลมเย็นใหทั่วถึงทุกมุมหองโดยอัตโนมัต

• สามารถเลือกปรับอุณหภูมิไดต้ังแต 16-32°C

• ตั้งเวลาเปด-ปดเครื่องอัตโนมัติลวงหนา 24 ชั่วโมง

นวัตกรรมความเย็น สวยหรูระดับโลกจากเทรน

• Strong mode ชวยเรงความเย็นใหเร็วยิ่งขึ้น

Novel Round-Flow Cassette Standard

และหองรับประทานอาหาร

Wired Control (Option)

Wireless Control 

 และอัตโนมัติ

Optional Control สามารถเลือกใชคอนโทรลดิจิตอลแบบมีสาย•



 

 

 

ดวยดีไซนท่ีออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสม 
กับการตกแตงภายในหองที่ทันสมัย 

รูปทรงเพรียวบางกะทัดรัดประหยัด 
พื้นที่ในการติดตั้งอีกทั้งยังสามารถ
กระจายความเย็นไดท่ัวถึงทุกมุมหอง

 •  สวยหรู ทันสมัยและบางซอนรูป   
  พรอมดวยดีไซนที่ออกแบบให
  เขาไดกับทุกการตกแตงของหอง

 •  ทํางานเงียบสนิทเพราะเล็งเห็นถึง   
  ความสุขสบายของการพักผอน   
  เทรนจึงไดพัฒนาการทํางาน   
  ของเครื่องใหเงียบสนิทไม
  รบกวนการพักผอนของคุณ

พรอมดวย Condensing Unit 
ที่มีมาตรฐานการทํางานสูง 
รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร
นานถึง 7 ป

Condensing Unit รูปทรงกะทัดรัด 
สวยงาม เคลือบ Galvanize ผานกรรม
วิธี Powder Paint เพ่ือปองกันสนิม
สามารถติดต้ังไดในพ้ืนที่จํากัด เชื่อถือ
ได   ในการทํางานที่ ให ประสิทธิภาพ

คอมเพรสเซอรคุณภาพสูงที่  เทรน
รับประกันนานถึง 7 ป และอะไหลอื่นๆ 2 ป

อุปกรณพิเศษ (Option)

  

  

 

•
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ระบบกระจายลมเย็นรอบทิศทาง   

Function ท่ีสามารถกระจายลม
เย็นไดรอบทิศทางอยางทั่วถึง 
รวดเร็วทุกพ้ืนท่ี แมวาจะเปนหอง
ขนาดใหญ สามารถกาํหนดทศิ
ทางลม เพือ่สงความเยน็เฉพาะที่
ซึ่งสามารถเลือกไดตามความ

ดวยขนาดเครื่องปรับอากาศที่ 

จึงชวยประหยัดพ้ืนที่สําหรับ
การติดตั้งในฝาไดมาก
(*รุน MCCE18)

ettessaC นรุ นรทเศากาอบัรปงรื่อคเ

 

ไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถัน 
และมีคุณภาพ ไดรับมาตรฐานตาม 

เคร่ืองปรับอากาศเทรนทุกเครื่องมี 

ไฟสูงสุด

ใชสารทําความเย็น  R32 ท่ีมีคา

•

•

•

•
Terminal Block 

ในคอนเดนซิ่งเปนชนิดไมลามไฟ
และผานมาตรฐาน IEC60335-2-40

Trane Novel Round-Flow Cassette 

แบบ 360 องศา พรอม Swing  

โอโซนในชั้นบรรยากาศ 

สูง ดวยระดับเสียงที่ตํ่า พรอมดวย

  รอนแนวเฉียง 45 องศา เพิ่มประสิทธิ  
  ภาพ ในการระบายความรอน แมในพื้น  
  ที่จํากัด 

มอก.2134-2553 คุณจึงม่ันใจไดวา

ความเย็นเต็มบีทียู พรอมการประหยัด

GWP (Global warming potential)
ตํ่า เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมทําลาย

มีความสูงเพียง 25 เซนติเมตร *

พอใจของคุณ

อยางรวดเร็ว
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เลขที่ 1126/2 ชั้น 30 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
เทรน (ประเทศไทย)

0-2761-1111


